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 CADデータフォルダ名：41_Accessories

CATCHES  FOR  PANEL BALL CATCHES  FOR  ALUMINUM  FRAMES

パネル取付用マグネットキャッチ/フレーム用ボールキャッチセット
STAYS  FOR  ALUMINIUM  FRAMES / MAGNET  SLIDE  BOLTS  FOR  ALUMINIUM  FRAMES 

フレーム取付用ステーセット/フレーム用丸落しセット

Q取付例 アルミフレームに金具を使用し、STYSFステーを取付けられます。
STYSF金具　アルミフレーム　組合せ

STYSF5 STYSF6
HFS5－2040 HFS6－3060

HFS5－2020 HFS6－3030
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Qフレーム取付用ステーセットQパネル取付用
　マグネットキャッチ

Order
注文例

型式
HMENP
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Example
使用例
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Q40角に5mm厚の
パネルを取付けた時

Q30角に5mm厚の
パネルを取付けた時

Q30角に3mm厚の
パネルを取付けた時

Q20角に3mm厚の
パネルを取付けた時

型式
￥基準単価￥スライド単価

1～9コ 10～50

HMENP 450 410

部品名 M材質 S表面処理
ハウジング SUS304 ダ－クブラウン塗装
マグネット フェライト －
プレート ＳＰＣＣ 三価クロメート

Qボールキャッチ

M 材　　質　 ボールキャッチ12：亜鉛合金（クロムメッキ） 
ブラケット 34：SPHC（クロムメッキ） 

56：A6063
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組んだ時の寸法

型式
構成部品

押込力
（参考値）

引張力
（参考値）

￥基準 
単価

￥スライド 
単　 価ボールキャッチ側 扉側

Type No. ボール 
キャッチ

取付 
ブラケット

キャッチ取付用 フレーム取付用 扉側 
キャッチ

キャッチ取付用
1～9コ 10～50取付ネジ 個数 ボルト 個数 Tナット 個数 取付ネジ 個数 Tナット 個数

HBCS

5

1

3

サラボルト
M4×6 2

SCB5－8

2

HNTT5－5

2 2
サラボルト

M4×8 2 HNTT5－4 2 27.5N 18.6N

725 718 
6 4 SCB5－10 HNTT6－5 680 675 
8 5 SCB5－12 HNTT8－5 680 675 

8－45 6 SCB5－15 HNTT8－5 695 689 

Order
注文例

型式 － H

STYSF6
HHMTEN6

－ 129

Qフレーム用丸落しセット

M 材　　質　 SUS304

M 材　　質　SPCC
S 表面処理　三価クロメート
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Example
使用例 32 フレーム

HFS6－3030

丸落とし取付金具を使用する事により、丸落とし（HHMT90）を
アルミフレームHFS6に直接取り付ける事が出来ます。

s_01_42_26

型式 構成部品 ￥基準 
単価

￥スライド 
単　 価フレーム側 扉側

Type No. 丸落とし 取付け 
プレート 取付ネジ 個数 ナット 個数 取付け 

プレート 取付ネジ 個数 ナット 個数 1～9コ 10～200

HHMTEN 6 HHMT90 HM1 SCB4－8 4 HNTT6－4 2 HM2 SCB4－8 6 HNTT6－4 2 1,980 1,780

Delivery
出荷日

Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～50 51～
出荷日 通常 お見積り

·STYSF

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～200 201～
出荷日 通常 お見積り

·HMTEN

Delivery
出荷日

E�ご希望によりPM6:00迄、 
当日出荷受付致します。

翌日出荷D P.133

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～50 51～
出荷日 通常 お見積り

Order
注文例

型式
HBCS6

Example
使用例

HFS5
シリーズ
20角 HFS6シリーズ

30角

HFS5
シリーズ
20角

HFS8シリーズ
40角

HFS5
シリーズ
20角

HFS8シリーズ
45角

HFS5
シリーズ
20角

No.5 No.6 No.8 No.8－45取付例

Delivery
出荷日

翌日出荷D P.133
Eご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

E表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数　量 1～50 51～
出荷日 通常 お見積り

Eキャッチ力は調整できません。すりわり部を回さないでください。　Eキャッチ向きはボール部に対して垂直にキャッチさせてください。

E押込力および引張力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

部品 M材質 S表面処理
ステー SUS304 ヘアライン処理

取付けプレート SPCC 三価クロメート

この品物はステー長さが違っても金具は同じ品物です。フレームが違うと金具が違います。

型式 構成部品 ￥基準 
単価

￥スライド 
単　 価フレーム側 扉側

Type No. H 最小長 
Ｌ　Ｍｉｎ

最大長 
Ｌ　Ｍａｘ

最大保持荷重 
N（kgf）/1本

取付け 
プレート 取付ネジ 個数 ボルト個数 ナット 個数 取付け 

プレート 取付ネジ個数ボルト個数 ナット 個数 1～4コ 5～50

STYSF
5 129 133 195

147（15）
MS5 SHFBS4－6 2 SCB3－6

3

HNTT5－4

2

MS5－2 SCB4－6

2

SCB3－6

2

HNTT5－4

2

2,980 2,680
166 170 270 MS5 SHFBS4－6 2 SCB3－6 HNTT5－4 MS5－2 SCB4－6 SCB3－6 HNTT5－4 3,150 2,830

6 129 133 195 MS6 SHFBS4－8 2 SCB3－6 HNTT6－4 MS6－2 SCB4－8 SCB3－6 HNTT6－4 3,000 2,700
166 170 270 MS6 SHFBS4－8 2 SCB3－6 HNTT6－4 MS6－2 SCB4－8 SCB3－6 HNTT6－4 3,150 2,800

PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載） PDFは21年6月時点の内容です。最新情報はWEB頁でご確認ください（仕様は『外形図・規格表』タブに掲載）


